
NAND Flash Drive
SN1S-xxxGQUI Series

1.00



*1 : 出荷時の値となります。実容量はお客様の環境（フォーマット）によってこの値より小さくなることがあります。
Capacity when shipped. The actual capacity (after formatting) in the user environment may be smaller than this value.

シリーズ名/Series Name SN1S-GQUI series

インタフェース/Interface SATA6.0Gbps

フラッシュ/Flash Type 3D NAND/TLC

フォームファクタ/Form Factor CFast

容量/Capacity 120GB～960GB

外形寸法/Package view(mm) 42.8 × 36.4 × 3.6

シーケンシャルリード・ライト/Sequential Read・Write(MB/s) Read:520 / Write:430  (Max)

ランダムIOPS/Random IOPS Read:55,000 / Write:61,000  (Max)

電源電圧/Power Supply 3.3 V ± 5%

耐衝撃性/Shock resistance 7,800m/s2 (800G) (MAX) [non-operating state] 

耐振動性/Vibration resistance 147m/s2 (15G) peak (10-2,000Hz) [non-operating state]

保存・動作温度/Storage・Operating temperature Storage:-40℃～85℃ / Operating:-40℃～85℃

TBW 150TB~960TB

Model No.
Unformatted[GB]

(*1)
Capacity[byte] Total LBA 

SN1S-120GQ01UI 120.03 120,034,123,776 234,441,648 DF94BB0

SN1S-240GQ01UI 240.06 240,057,409,536 468,862,128 1BF244B0 

SN1S-480GQ01UI 480.10 480,103,981,056 937,703,088 37E436B0

SN1S-960GQ01UI 960.20 960,197,124,096 1,875,385,008 6FC81AB0

(Unit:mm)

※本製品を使用する際は、EMI クリップの接続を推奨します。
※ When using this product, connection 

of an EMI clip is recommended.

文書番号：HSXS22057-A01


