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Technical Requirements：

1. Rated Voltage：3.0 V

2. Rated Current： 80 mA    （ Max)

  

 

3. Rated Speed：13000±3000rpm

4. Starting current: 2.3 V  （ Max)

5. Terminal Resistance：31±20% Ω

6. Rotation：CW/CCW

JIE YI ELECTRONICS LIMITED

"-"Polarity(blue)

UL 1571 AWG#32UV Adhesive

Foam


